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Napelemes rendszerek hatékonyabb szerelése
PV Next 6sszekoto dobozok: Egyszerti. Gyors. Biztonsagos.

A fotovoltaikus rendszerek telepitése és lizemeltetése soran kdozponti kdvetelmény

a gazdasagossag és a biztonsag. A PV Next a szabvanyos, rugalmasan igényre

szabhaté 6sszekotdé dobozok Uj generacidja, magan- és kereskedelmi célu -
fotovoltaikus alkalmazdsok szamara. '

A PV Next termékcsaladdal a Weidmiiller a vilag elsé olyan 6sszekoté dobozat
kinalja, amelynek kialakitasi koncepcidja szabvanyos nyomtatott aramkori lap
alkalmazasan alapul. Az elényok: egyszerliség, biztonsag, idémegtakaritas és
koltségcsokkenés. Az innovativ kialakitds a mai szabvanyos kovetelmények
korilbelil 75%-at lefedi, emellett gyorsabb és koltséghatékonyabb munkat tesz
lehetévé a PV-rendszerek szerel6i szamara. A beépitett PUSH IN technoldégia
leroviditi a szerelési id6t, és a minimalisra csokkenti a hibak kockazatat és azok
kovetkezményeit.

Kiilonleges elonydk az On szamara
* Igényre szabhatd és bovithetd kialakitas

* Egyszeri szerelhetdség krimpelés és specidlis szerszamok nélkul
* Helytelen csatlakozasok elkeriilése és a kockazatok csokkentése

Egyszeriiség + iddmegtakaritas + hiztonsag = a megvaldsitas teljes koltségének csdkkentése

Egyszerii Gyors
Az egyediilallé nyomtatott A PUSH IN
aramkoros kialakitas lehetévé csatlakozastechnikaval a PV
teszi a tovabbi funkcidk gyors Next a leghatékonyabb és
és egyszerli megvalodsitasat. legbiztonsadgosabb kabelezési
Példaul egy kapcsolé vagy egy koncepcidt nyujtja. A telepités
masodik MPPT kozvetlenil az krimpelés és specialis
elsé NYAK-hoz csatlakoztathaté. szerszamok nélkil végezhetd.
Kivald Egyszer
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Intelligens Nyomtatott

aramkori kartya
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Egyszeri Gyors Biztonsagos
Egyszer(i m(ikodtetés a PUSH IN Plug & Play, az opcionalis WMA4C csatlakozasokkal. A tavjelzé érintkezé biztonsagos felligyeletet tesz
csatlakozastechnikaval. Intuitiv és karbantartdsmentes.  Alternativ megoldéas: tomszelencék. lehetévé. Mindig beliil elhelyezve.
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Rendkiviili hatékonysag a szabvanyos, hovitheto kialakitas réven
Az elso 6sszekoto doboz egyediilallo NYAK-koncepcidval

A PV Next szabvanyos NYAK-kialakitasa a stringek legegyszer(ibb, gyors és
biztonsagos csatlakoztatasanak kulcsa. Az innovativ 6sszek6té dobozok hazai
sokféle kialakitdssal kaphatdk, csokkentve ezzel a beépitésiikkel jaré6 munkat.

NYAK-ok

A PV Next két valtozatban, valamint 1-3 MPPT szamara alkalmas NYAK-kal kaphatd,
mivel mindegyik munkapontkeresés (MPPT) valtozathoz kiilon NYAK sziikséges.
* Széles valtozat: Biztositokkal (biztositds) és NYAK-okkal 1 vagy 2 MPPT szamaéra
¢ Keskeny valtozat: Biztositok nélkil (biztosité nélkili)

és NYAK-okkal 1, 2 vagy 3 MPPT szamaéra

Minden NYAK &tfogé alapfelszereltséggel van ellatva:

* korszerl PUSH IN csatlakozastechnika,

* standard tulfesziiltség-védelem - opcionalisan T1/2 vagy T2 tipusu
tulfesziiltség-levezetdvel,

* hatékony elektromagneses zavarvédelem a funkcionalis foldelésnek kdszonhetben,

* integralt tavjelzé érintkezé,

* Egyértelmu és attekinthet6 feliratozas - beleértve a QR-kddot is a tovabbi
informaciok eléréséhez.

Tulfesziiltség-védelem

Panelek/inverterek védelme
a tulfesziiltség ellen

Tavjelz6 érintkezé

Biztositok (opcionalis)

Panelek védelme a visszaramok ellen

IN bemenet

3 PUSH IN csatlakozasu bemenet

Funkcionalis foldelés

Mindkét oldali foldelés az igényre
szabhat6sag érdekében
(1MPPT, 2MPPT ...)

OUT kimenet

3 PUSH IN csatlakozasu kimenet
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Hazak

A PV Next 6t kiilonb6z6 hazmérettel kaphato - és mindegyik két
valtozatban, a kiilonb6z6 csatlakoztatasi megoldasokhoz:

* Plug-and-play megoldas: El6huzalozott haz WM4C dugaszcsatlakozdkkal
¢ Sajat huzalozasi megoldas: tomszelencékkel és PUSH IN csatlakozastechnikaval
a hatékony huzalozés érdekében

Szabvanyositott kialakitasuknak hala a PV Next egységek a korszer(i 6sszek6td
dobozokkal szembeni elvarasok legtobbjének megfelelnek, és Gj mércét allitanak fel
a biztonsag és a hatékonysag terén. Valasszon az egyszerlen kezelhetd és igényre
szabhat6 40 valtozat koziil. Ha bévitésre van sziiksége, valassza a megfelelé dobozt

Kapcsolo (opcionalis)

Be/ki kapcsolas

Kiilonleges elénydk az On szamara
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Vedje PV rendszereinek beruhazasat

Ebben innovativ és jovéallé megoldasokkal tamogatjuk Ont

3BE / 3KI, biztositékkal

Leiras Levezeté Csatlakozas Kapcsolo Biztositok  MPPT Méret Rend. sz.
PVNTM1I3SXF3V100TXPX10 1R G - FH 1 302x302x175 mm 2683030000
PVNTM2I6SXF3V100TXPX10 1R CG - FH 2 558x302x210 mm 2683040000
PVNTM1I3S0F3V100TXPX10 1R G SW FH 1 302x302x175 mm 2683050000
PVN1M2I6SOF3V100TXPX10 1R CG SW FH 2 558x302x210 mm 2683060000
PVNTM1I3SXF3V101TXPX10 1R WMA4C FH 1 302x302x175 mm 2683070000
PVNTM2I6SXF3V101TXPX10 1R WMA4C - FH 2 558x302x210 mm 2683080000
PVNTM1I3SOF3V101TXPX10 1R WMA4C N FH 1 302x302x175 mm 2683090000
PVNTM2I6SOF3V101TXPX10 1R WM4C SW FH 2 558x302x210 mm 2683100000
Megjegyzés: Mindegyik egység raktarrdl kaphatd.
3BE / 3KI, biztositek nélkiil
Leiras Levezeté Csatlakozas Kapcsolo Biztositok  MPPT Méret Rend. sz.
PVNTM1I3SXFXV100TXPX10 1R CG - - 1 186x302x175 mm 2683110000
PVNTM2I6SXFXV100TXPX10 1R G 2 372x302x175 mm 2683120000
PVN1M3I9SXFXV100TXPX10 1R G - 3 558x302x210 mm 2683130000
PVNTM1I3SOFXV100TXPX10 1R G Sw 1 186x302x175 mm 2683140000
PVNTM2I6SOFXV100TXPX10 1R CG SW 2 372x302x175 mm 2683150000
PVNTM3I9SOFXV100TXPX10 1R G Sw 3 558x302x210 mm 2683160000
PVNTM1I3SXFXV101TXPX10 1R Wm4C 1 186x302x175 mm 2683170000
PVNTM2I6SXFXV101TXPX10 1R Wm4C 2 372x302x175 mm 2683180000
PVNTM3I9SXFXV101TXPX10 1R WMA4C 3 558x302x210 mm 2683190000
PVNTM1I3SOFXV101TXPX10 1R WM4C N 1 186x302x175 mm 2683200000
PVNTM2I6SOFXV101TXPX10 1R WM4C SW 2 372x302x175 mm 2683210000
PVN1M3I9SOFXV101TXPX10 1R Wm4C N 3 558x302x210 mm 2683220000
Megjegyzés: Mindegyik egység raktarrél kaphato.
3BE / 3KI SPD, T2 tipusi, biztositékkal
Leiras Levezeté Csatlakozas Kapcsolo Biztositok ~ MPPT Méret Rend. sz.
PVN1M1I3SXF3V200TXPX10 2R G FH 1 302x302x175 mm 2683230000
PVN1M2I6SXF3V200TXPX10 2R CG - FH 2 558x302x210 mm 2683240000
PVN1M1I3SOF3V200TXPX10 2R CG SwW FH 1 302x302x175 mm 2683250000
PVN1M2I6SOF3V200TXPX10 2R CG SW FH 2 558x302x210 mm 2683260000
PVN1M1I3SXF3V201TXPX10 2R WMAC FH 1 302x302x175 mm 2683270000
PVN1M2I6SXF3V201TXPX10 2R WMA4C - FH 2 558x302x210 mm 2683280000
PVN1M1I3S0F3V201TXPX10 2R WMA4C SW FH 1 302x302x175 mm 2683290000
PVN1M2I6SOF3V201TXPX10 2R WMA4C SW FH 2 558x302x210 mm 2683300000
Megjegyzés: Mindegyik egység raktarrdl kaphatd.
3BE / 3KI SPD, T2 tipusii, biztositék nelkiil
Leiras Levezeté Csatlakozas Kapcsolo Biztositok ~ MPPT Méret Rend. sz.
PVNTM1I3SXFXV200TXPX10 2R CG - - 1 186x302x175 mm 2683310000
PVN1M2I6SXFXV200TXPX10 2R CG 2 372x302x175 mm 2683320000
PVN1M3I9SXFXV200TXPX10 2R G - 3 558x302x210 mm 2683330000
PVN1M1I3SOFXV200TXPX10 2R o] N 1 186x302x175 mm 2683340000
PVN1M2I6SOFXV200TXPX10 2R G Sw 2 372x302x175 mm 2683350000
PVN1M3I9S0FXV200TXPX10 2R CG SW 3 558x302x210 mm 2683360000
PVNTM1I3SXFXV201TXPX10 2R WMA4C 1 186x302x175 mm 2683370000
PVN1M2I6SXFXV201TXPX10 2R WMA4C 2 372x302x175 mm 2683380000
PVN1M3I9SXFXV201TXPX10 2R WMA4C 3 558x302x210 mm 2683390000
PVNTM1I3SOFXV201TXPX10 2R WMA4C SW 1 186x302x175 mm 2683400000
PVN1M2I6SOFXV201TXPX10 2R WMA4C SW 2 372x302x175 mm 2683410000
PVN1M3I9SOFXV201TXPX10 2R WMA4C N 3 558x302x210 mm 2683420000

Megjegyzés: Mindegyik egység raktarrél kaphato.
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Csatlakoztatasi példak
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Hosszu éelettartam és rugalmassag
Laboratoriumunk a legkivalobb
termékminoséget biztositja

Laboratériumunknak a nemzetkozi szabvanyoknak megfelel6
akkreditacioval rendelkezik. M(kodése fiiggetlen, tevékenységét
kilonféle intézetek, engedélyezd szervek és mas hatdésagok is
elismerik. A CTDP program résztvevéjeként az UL rendszeresen
auditalja a Weidmiillert, kiilonos tekintettel a vizsgalati
modszerekre, a minéségmenedzsmentre és a dokumentaciora.

A PV Next 0sszekoté dobozok bevizsgalasa az
IEC 61439 -1/2 szabvanynak megfeleléen torténik.
A kovetkez6 vizsgalatokat végezziik el:

* Az 4tmeneti ellendllasok vizsgélata rezgésnek valo
kitettség el6tt és utan, a gyenge pontok megallapitasa
érdekében.

NagyfesziiltségU vizsgalatok a teljes szerkezet elektromos

szigetelésének vizsgélatdhoz.

* Rezgés- és Utésvizsgalat, a szallitas és a helytelen kezelés
szimulalasa érdekében.

* A melegedés ellen6rzése a maximalis megengedhetd
teljesitményveszteség megallapitasa érdekében - ez
elengedhetetlen a biztositok kivalasztasahoz.

* |IP65 teszt a por és a nedvesség behatolasanak
ellenérzéséhez.

A legjobb az On fotovoltaikus
rendszere szamara:

Weidmiiller 3¢



Nagy tapasztalattal rendelkezd szakértoként vilagszerte termékekkel, megoldasokkal
és szolgaltatasokkal tamogatjuk vevdinket és partnereinket az ipari kérnyezethen
megvaldsuld energiaval, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazasok teriiletén.

Az Ondk iizletdgaban és piacain is otthon vagyunk, és ismerjiik a holnap kihivasait.
Igy mindig képesek vagyunk személyes elvarasainak megfeleld, djszer(, hosszi tavi
és értékteremtd megoldasokat szallitani.

Egyiittesen fektetjiik le az Industrial Connectivity mérfoldkaveit.

Weidmiuiller Kereskedelmi Kft.
Gubacsi ut 6.

1097 Budapest

Tel: +36 1- 382 7700

Fax: +36 1382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu



