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IE-BHD-V04P / 2027660000
Montagehinweis / Mounting information

Einbaubeispiel / example of installation

Einbaumaße / mounting dimensions

Die technischen Angaben gelten für das Zusammen-
wirken von Produkten mit STEADYTEC®- Technologie
und den gezeigten IP67 Stecker- und Flanschpaarungen
technical data apply to products with STEADYTEC®

technology and the appropriate combinations of IP67
plugs and flange sockets

RJ45-Buchse / jack

V4-Geräteflansch / device flange

Aneinanderreihung / sequence
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1 Lieferzustand / delivery condition
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Wandstärke
wallthickness

Ausschnitt anpassen an die jeweils
verwendete Buchse / adjust cutout to jack used
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M2,5 Anzugsmoment / bolting torque : 0,3 Nm
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